HTS Industrie-Steckverbinder tl[BD / Electronics HTS Heavy Duty Connectors

HB.6, HB-K.6, HD.16, HD-K.16 Gehause/Housings BaugroBe/Size 3

Pulverbeschichtet, silbergrau
K = korrosionsgeschiitzt, schwarz

Powder-coaled, silver-grey
K = corrosion-resistant, black

Langsbiigel am Unterteil/Side clip at housing bottom IP 65
Bezeichnung - - Bestelltext Bestell-Nr,
Description Metr oG Designation Order No.

Steckergehiuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform
Hoodt Side entry, Standard construction

16 HB.6.5T5.1.16.G 1-1102240-7
MiPG . M25 HB.6.5TS5.1.M25.G 0-1106419-2

Mit Korrosionsschutz

E 43I With corrosion protection
‘ = RN

! o i —a ] 13 HB-K.6.5T5.1.13.G 0-1108573-5
e —H 16 HB-KGSTS.I16G 2-1102240-7
T M25 HB-K.6.8TS.1.M25.G 0-1106419-4
Steckergehduse: Kabeleingang seitlich, Hohe Bauform
Hood: Side entry, High construction
., MPS 21 HD.16.5T75.1.21.G 1-1102461-7
Voo j 1
: ‘ m32 HD.18.5TS.1.M32 G 0-1106423-2
- 70 Mit Korrosionsschutz
I ' With corrosion profection
aé h & N 21 HD-K.16.8T5.1.21.G 2-1102461-7
g . | ay | M32 HD-K.16.5TS1.M32.G 0-1106423-4
7 . )
Steckergehiuse: Kabeleingang seitlich, Keilform
Hood: Side eniry, Standard construction
16 HB-KF6.5T5.1.16.G 1-1102205-7
M25 HB-KF.6.5T5.1.M25.G 0-1106420-1
Mit Korrosionsschutz
With corrosion protection
16 HB-KF/K.6.5TS.1.16.G 2-1102205-7
M25 HB-KF/K.6.5TS.1.M25.G 0-1102899-1
Steckergehiuse: Kaheleingang oben, Standard Bauform
Hood: Top entry, Standard construction
16 HB.6.5T0.1.16.G 1-1102243-7
| M25 HB.6.5T0.1.M25.G 0-1106419-1
T 1 ]
i 1 Mit Korrosionsschutz -
2 With corrosion protection ;
| & 0 16 HB-K.6.5T0.1.16.G 2-1102243-7 ;
4 M25 HB-K.8.570.1.M25.G 0-1106419-3 ¢
{
Passende Kabelverschraubungen ab Seite 173/Suitable Cable fittings from page 173 :
64 Verbindlich fiir Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschliefilich die neuesten Tyco Electronics ¥undenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten. s
Ail specifications subject to change. Consuit Tyco Electronics for Iatest design specifications. Fettdruck = ab Lager/hold = on stock




