Datenblatt | Artikelnummer: 282-698/281-413
2-Leiter-Sicherungsklemme; fir Kfz-Flachsicherungen; mit Prifmdéglichkeit; mit De-

fektanzeige durch LED; 24 V; flr Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 6 mm?; CAGE
CLAMP®; grau
https://www.wago.com/282-698/281-413

= 33,5mm/1.32in =
f=— 38,5mm/1.52in —=

- 35,5 mm/1.4in =
85mm/3.35in ——

Farbe: M grau

<]
%

Sicherungsklemme Serie 282 mit CAGE CLAMP®

Bei dieser Sicherungsklemme mit der Artikelnummer 282-698/281-413 steht ein schneller und zuverldssiger Anschluss im Vordergrund. Fir den Leiter-
anschluss werden bei dieser Sicherungsklemme Abisolierlangen von 12 bis 13 mm benétigt. Bei diesem Produkt kommt die CAGE CLAMP®-Technolo-
gie zum Tragen. Der zuverlassige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermdglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Kafigzugfe-
der. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhiilsen, ist nicht erforderlich. Diese Sicherungsklemme ist in Abh&ngigkeit
von der Leiterart fir Leiterquerschnitte von 0,2 mm? bis 6 mm? geeignet.

Elektrische Daten

Bemessungsdaten geman IEC/EN 60947-7-3 Bemessungsdaten gemaB IEC/EN - Hinweise

Uberspannungskategorie Il 1l I Bemessungsdaten Hinweis Die elektrischen Daten werden durch die
Verschmutzungsgrad 3 9 9 Sicherung und Defektanzeige bestimmt.
Bemessungsspannung 200V B B Bemessungsstrom Hinweis Stromaufnahme LED: 4,8 mA
BemessungsstoBspannung 6 kV - -

Bemessungsstrom 25A - -

Strom bei Leiterquerschnitt (max.) mm? 30A - -
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Bemessungsdaten gemaf IEC/EN 2

Bemessungsdaten Hinweis

Anschlussdaten

Klemmstellen
Gesamte Anzahl der Potentiale

Anzahl der Ebenen

Geometrische Daten
Breite
Hoéhe

Tiefe ab Oberkante Tragschiene

Mechanische Daten
Bauform
Montageart

Beschriftungsebene

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten

Farbe

Isolierstoffgruppe
Isolierwerkstoff Hauptgehause
Brennbarkeitsklasse gemaB UL 94
Brandlast

Gewicht

Umgebungsbedingungen
Verarbeitungstemperatur

Dauergebrauchstemperatur

Kaufmannische Daten

282-698/281-413

Flachsicherungseinséatze, ab 42 V Ber(ih-
rungsschutz beachten!

Allgemein
Sicherungsaufnahme

Sicherungsbauform

Anschluss 1
Anschlusstechnik
Betéatigungsart

AnschlieBbare Leiterwerkstoffe
Eindrahtiger Leiter
Feindrahtiger Leiter
Abisolierlange

Verdrahtungsrichtung

8mm/0.315inch
85 mm/3.346 inch
33,5mm/1.319inch

abgewinkelte Bauform
Tragschiene 35
Mittenbeschriftung

grau
|

Polyamid (PA66)
VO

0,299 MJ

1779

-35...+85°C
-60...+105°C

steckbar

Standard-Flach-Stecksicherung; 19,1 x
5,1x185mm

CAGE CLAMP®
Betatigungswerkzeug

Kupfer

02..6mm2?/24...10 AWG
02..6mm2?/24...10 AWG
12...13mm/0.47...0.57inch

Frontverdrahtung

Produktgruppe 1 (Reihenklemmen)
VPE (UVPE) 25 St.
Verpackungsart Karton
Ursprungsland CN
GTIN 4050821234555
Zolltarifnummer 85369095000
Seite 2/8 Stand 26.09.2025 Fortsetzung néchste Seite


https://www.wago.com/282-698/281-413
https://www.wago.com/de/materialangaben

Datenblatt | Artikelnummer: 282-698/281-413

Produktklassifikation
UNSPSC

eCl@ss 10.0

eCl@ss 9.0

ETIM9.0

ETIM 8.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen
Zulassung Norm

UR UL 1059
UL International Germany
GmbH

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
282-698/281-413

Dokumentation

Ausschreibungstext
282-698/281-413
19.02.2019

282-698/281-413
09.03.2017

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
282-698/281-413

39121410

27-14-11-16
27-14-11-16

EC000899

EC000899

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption

Zertifikatsname
E45172

-

xml
3.68 KB

<~

doc
25.00 KB i

CAE Daten
EPLAN Data Portal
\J/ 282-698/281-413

WSCAD Universe
282-698/281-413

ZUKEN Portal
282-698/281-413

< ks
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1 Passende Produkte

1.1 Notwendiges Zubehor
1.1.1 Abschlussplatte
1.1.1.1 Abschlussplatte

Abschlussplatte; 2 mm dick; grau

1.2 Optionales Zubehor

1.2.1 Aderendhiilse
1.2.1.1 Aderendhiilse

!

Aderendhdlse; Hiilse fur 0,75 mm?2/ AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; geman DIN 46228, Teil 4/09.90;

grau

Aderendhlilse; Hilse fir 4 mm?2/ AWG 12;

mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt;

Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt;
gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90; grau

1.2.2 Beschriftung
1.2.2.1 Beschriftungsschild

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; griin

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

T

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau

Abschlussplatte; 2 mm dick; orange

Aderendhdlse; Hulse fur 1 mm?/ AWG 18;
mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; geman DIN 46228, Teil 4/09.90;
rot

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; braun

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrin

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; wei

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; griin

Aderendhdlse; Hulse fir 1,5 mm?/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; geméaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
schwarz

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgriin

Aderendhlilse; Hiilse fir 2,5 mm?2/ AWG
14; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
blau

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

B

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb

=N

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange
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1.2.2.1 Beschriftungsschild
=

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot

&

WMB-Inling; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; gelb

WMB-Inling; flir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; orange

1.2.2.2 Gruppenschildtrager
\“ 2

Gruppenschildtrager; grau

1.2.3 Briicker
1.2.3.1 Briicker

Briicker; isoliert; gelbgriin

' i Ll

Drahtkettenbricker; 2,5 mm?; isoliert;
schwarz

1.2.4 Montage
1.2.4.1 Abdeckprofil

.

Abdeckprofil; Typ 2; passend zu Abdeck-
profiltrager Typ 2; 1 m lang; transparent

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett

&

WMB-Inling; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; grau

&

WMB-Inling; flir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; violett

Gruppenschildtrager; grau

=

Briicker; isoliert; grau

Drahtkettenbrucker; 2,5 mm?; isoliert;
schwarz

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiB

&

WMB-Inling; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; griin

&

WMB-Inline; flir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; weiB

p

Gruppenschildtrager; grau

Briicker; isoliert; grau

m

Drahtkettenbriicker; 2,5 mm?; isoliert;
schwarz

&

WMB-Inling; fir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; blau

WMB-Inling; fir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; hellgriin

Briicker; isoliert; orange
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1.2.4.3 Montagematerial

B,

Haltebock; zur isolierten Montage von
Tragschienen DIN 35; grau

1.2.5 Priifen und Messen
1.2.5.1 Priifzubehor

ﬁ

¢

B-Blindmodul; anreihbar; zum Ubersprin-
gen von z. B. gebriickten Klemmen; grau

1.2.6 Tragschiene

1.2.6.1 Montagematerial

Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6
mm dick; 2 m lang; ungelocht; ahnlich EN
60715; silberfarben

<

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; ahnlich EN
60715; silberfarben

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick;

2 m lang; gelocht; entsprechend EN
60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand
25 mm; silberfarben

1.2.7 Warnabdeckung
1.2.7.1 Abdeckung

e
-

Warnabdeckung; fur 5 Klemmen; mit
schwarzem Blitzpfeil; gelb

Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit;
firr Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau

B-Prufsteckermodul; anreihbar; passend
zu allen WAGO-Reihenklemmen der Serie
282 mit Bruckerschlitzen; 6,00 mm?; grau

L

Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend
EN 60715; kupferfarben

<

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt;
ahnlich EN 60715; silberfarben

o

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm
dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN
60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand
36 mm; silberfarben

Prifadapter; 8,3 mm breit; fir Prufstecker
@ 4 mm; passend fur Klemmen 1,5 mm? -
10 mm?; grau

<

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm
dick; 2 mlang; gelocht; ahnlich EN 60715;
silberfarben

<

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm
dick; 2 mlang; ungelocht; entsprechend
EN 60715; silberfarben

=

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm
dick; 2 mlang; ungelocht; bandverzinkt;
entsprechend EN 60715; silberfarben

/

Prifstecker; @ 2 mm; mit 500mm-Leitung;
rot

<

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm
dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; &hn-
lich EN 60715; silberfarben

~=

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick;
2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entspre-
chend EN 60715; silberfarben

=

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick;
2 mlang; ungelocht; entsprechend EN
60715; silberfarben
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1.2.8 Werkzeug

1.2.8.1 Betatigungswerkzeug
A

Art-Nr.: 210-721
Betatigungswerkzeug; Klinge 5,5 x 0,8
mm; mit teilisoliertem Schaft; mehrfarbig

Handhabungshinweise

Priifen

Prifen, hier in der Leitereinfiihrungsoff-

Prifen, hier im Briickerschlitz
nung

Einspeisung erfolgt tiber Trenner. Allpoli-
ges Abschalten der gebriickten Siche-
rungsklemmen

Einsetzen einer Sicherung Defektanzeige mit LED 2-Leiter-Sicherungsklemme mit Kfz-Si-

cherung
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Hinweise fiir den Einsatz von G-Siche-
rungsklemmen
Diagramm ,Einzelanordnung"

Hinweise fiir den Einsatz von G-Siche-
rungsklemmen
Diagramm ,Verbundanordnung"

Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Irat— Verschiebung %

20 2 4 60

Hinweise fiir den Einsatz von G-Siche-
rungsklemmen

Die Nennstréme der Sicherungseinsatze
sind in den internationalen Normen unter-
schiedlich definiert. Bedingt durch die un-
terschiedliche Nennstromdefinition be-
tragt die empfohlene Dauerbelastbarkeit
der Sicherungen gemaB DIN 72581, Teil
3, max. 80 % ihres Nennstromes (bei ei-
ner Umgebungstemperatur von 23 °C).
Hinsichtlich der Produktsicherheit der
Anwendungen und der Lebensdauer/Zu-
verlassigkeit der Sicherungseinsatze ist
eine korrekte Auswahl wichtig. Denn nur
bei korrekter Auswahl und bei einem be-
stimmungsgemaBen Gebrauch (d. h. ent-
sprechend dem Stand der Technik und
der jeweils giiltigen Vorschriften sowie
den in den Datenblattern spezifizierten
Eigenschaften), unter Beachtung des Si-
cherheitsgrundsatzes (d. h. Menschen,
Tiere und Sachwerte vor Gefahren zu
schutzen), ist eine einwandfreie Funktion
der Sicherungseinsatze als Schutzbau-
element (Sollbruchstelle) maglich.

‘Angaben der Kfz-Sicherungshersteller

1
»
»
S
®
@
°
&
@
&
]

Im Hinblick auf die spezifischen Verhélt-
nisse der jeweils vorliegenden Anwen-
dung (Produktsicherheit) ist es generell
erforderlich, den Sicherungseinsatzim zu
schiitzenden Gerét unter Normal- und
Fehlerbedingungen zu priifen!

2

Aktuelle Adressen finden sie unter:
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